
	ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/hh147uをご
覧ください
	 型番	 説明
	 HH147U	 4チャンネルデータロガー温度計
	 SPHT-K-6	 150 mm (6") タイプK表面プローブ
	 HH147U-RS232CABLE	 オプションのRS232ケーブル
	 HH147U-USB	 予備のUSBケーブル
	 SC-TT-K-30-36	 1 m (40") タイプK絶縁ワイヤー 			 
		  サブミニチュアコネクターおよびワイヤー 	
		  スプールキャディ付き熱電対

4チャンネル、ハンドヘルド 
データロガー温度計
USBインタフェース付き

L-22

L

U �4バックライト付きデ 
ィスプレイ 

U �分解能0.1°C/0.1°F, 1°C/1°F
U �関数： °C/°F/K、最大値、 

最小値、平均値、保持、中
継、制限、高/低、タイプ、カ
ウント、時間、時計、チャネ
ル、T1-T2、T3-T4、バックラ
イト、RS232、記録、召還

U �NIST校正のトレース可能証
明書 (ポイントなし)

U  �自動電源オフ、低バッテリ
ー表示

U �Windowsソフトウェア付き
USBインタフェース 
(オプションでRS232ケーブ
ルが利用可能)

U �10,000記録データロガー
U �クイック読み取りメモリーデ

ータに対するCALL-Fit  
(50ページ/秒)

U �永続的なカレンダー関数
U �CE-マーク承認  

(ITS-90に遵守)
U 	電池の寿命： 550時間

OMEGA® HH147Uは、4つの標準ミニ
チュアコネクター入力が付いた頑丈で
簡単に使用できる温度計です。 
これは、7つの異なる熱電対タイプを
受け入れ、同時に4つすべての入力を
表示します。 4つの入力の個別読み取
りと同じく、T3-T4の差動温度測定読
み取りも提供します。 その他の機能
には、低バッテリーインジケーター、
永続的なカレンダー、自動電源オフが
あります。

仕様
熱電対範囲：
	 タイプK： -100～1300°C 
	 (-148～2372°F)
	 タイプJ： -100～1000°C 
	 (-148～1832°F)
	 タイプE： -50～800°C (-58～1472°F)

HH147U

	 タイプT： -100～400°C (-148～752°F)
	 タイプR/S： 0～1700°C (32～3092°F)
	 タイプN： -100～1300°C (-148～2372°F)
精度  
(18～28°C環境)：
	 タイプK/J/E/T： 
	 ±(0.1% rdg + 0.7°C) -100～1300°C 
	 ±(0.1%  rdg + 1.4°F) -148～2372°F
	 タイプR/S： 
	 ±(0.1% rdg + 2°C) 0～1700°C 
	 ±(0.1% rdg + 4°F) 32～3092°F
	 タイプN： 
	 ±(0.1% rdg + 1.5°C) -100～1300°C 
	 ±(0.1% rdg + 3°F) -148～2372°F
使用温度および湿度: 0～50°C  
(32～122°F)、0～80% RH 
保管温度および湿度：  
-20～60°C (-4～140°F)、0～80% RH

ビーズワイヤータイプK熱電対4本 (チャンネルあたり1)、ゴムカバー、単四電池4本、ソフトウ
ェア、USBケーブル、NIST証明書 (ポイントなし)、取扱説明書が付属しています。
注文例： HH147U、データローが―温度計、SPHT-K-6、タイプK汎用目的表面プローブ。 
OCW-3、 OMEGACARESMでは標準1年保証が4年まで延長されます。

これらのモデルにはサブミニチ 
ュアコネクターとワイヤースプールキャ
ディ付き (チャンネルあたり1) の無料の
1 m (40") タイプK絶縁ビーズワイヤー熱電
対が含まれています。 予備を注文してく
ださい。 型番SC-TT-K-30-36。

無料の熱電対同梱。

電力要件：  
単四アルカリ電池4本 (同梱)
熱電対入力時の入力保護： 最大4 Vac/Vdc
寸法 (ホルスターなし)： 
164 H x 76 W x 32 mm D 
(6.4 x 3 x 1.25")
重量： 約270 g (9.5 オンス)

標準の 
ポイントなし

オプション RS232

このページのモデルの
OMEGACARESM 保証プログ
ラムは延長可能です。 ご注
文の際にカスタマーサービス
に詳細をお尋ねください。 
OMEGACARESM は部品、 
同等の代用品を保証します。

SM

SPHT-K-6、6" 
タイプK表面プロー
ブととも示される
HH147U。


